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Watts Water Technologies, Inc.

Accessori per termometri.

Descrizione

Guaina per termometri. 

Denominazione Codice L
(mm) Attacco Peso 

(Kg)
Imballo/
conf

Min.
ord.

G-30 per TB PGUAOTT011 30 G3/8B 0.029 1/1 1

G-50 per TB PGUAOTT002 50 G1/2B 0.042 1/1 1

G-100 per TB PGUAOTT005 100 G1/2B 0.051 1/1 1

G-150 per TB PGUAOTT006 150 G1/2B 0.057 1/1 1

G-200 per TB PGUAOTT007 200 G1/2B 0.080 1/1 1

G-300 per TB PGUAOTT008 300 G1/2B 0.091 1/1 1

G-50/ISPESL per TB PGUAOTT003* 50 G1/2B 0.042 1/1 1

G-50 a pressione per TBR PGUAOTT019 50 G1/2B 0.035 1/1 1

G-75 a pressione per TBR PGUAOTT023 75 G1/2B 0.040 1/1 1

G-100 a pressione per TBR PGUAOTT020 100 G1/2B 0.050 1/1 1

Caratteristiche

Materiali

Corpo
Ottone fino a 100 mm, oltre ottone-rame lato esagono 19 mm
Ø 21 mm con vite di fissaggio (TBR con O-ring, PGUAOTT003 senza 
vite)

Attacco Ottone - ISO 228-1

G

Caratteristiche tecniche

Limiti di temperatura Max. 500°C
Pressione d’esercizio PN 10 max

* In esaurimento
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Watts Water Technologies, Inc.

Dimensioni d’ingombro (mm)

G-30 per TB G-50-100 per TB

G-150-200-300 per TB G-50-75-100 per TBR
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Watts Water Technologies, Inc.

Caratteristiche tecniche

Limiti di temperatura Max. 500°C
Pressione d’esercizio PN 25 max

Guaina inox per termometri.

Caratteristiche

Materiali

Corpo Acciaio inox AISI 304, foro 10 mm per gambo Ø 9 mm

Attacco Acciaio inox

G-INOX

Dimensioni d’ingombro (mm)

G-INOX-63-100-150-200 per TB G-INOX-63-100-150-200 per TBX

Denominazione Codice L
(mm) Attacco Imballo/

conf
Min.
ord.

G-INOX-50 per TB PGUAINX006 50 G1/2B 1/1 1

G-INOX-100 per TB PGUAINX004 100 G1/2B 1/1 1

G-INOX-150 per TB PGUAINX013 150 G1/2B 1/1 1

G-INOX-200 per TB PGUAINX011 200 G1/2B 1/1 1

G-INOX-63 per TBX PGUAINX003 63 G1/2B 1/1 1

G-INOX-100 per TBX PGUAINX014 100 G1/2B 1/1 1

G-INOX-150 per TBX PGUAINX005 150 G1/2B 1/1 1

G-INOX-200 per TBX PGUAINX001 200 G1/2B 1/1 1
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Watts Water Technologies, Inc.

G-INOX-63-100-150-200 per TBX

Supporto canale

Codice Peso (Kg) Imballo/conf Min.ord.

PMINACC034 0.025 1/1 1

Caratteristiche

Materiali

Cassa e vite di fissaggio Acciaio zincato

Vite M4x5 DIN 7985

SC

Dimensioni d’ingombro (mm)

SC

Molla Coop

Caratteristiche

Materiali

Molla Acciaio zincato brunito per gambo ≥ 50 mm

MC

Dimensioni d’ingombro (mm)

MC

Codice Peso (Kg) Imballo/conf Min.ord.

PMINACC037 0.010 20/20 10
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Molla clips.

Caratteristiche

Materiali

Molla Acciaio zincato brunito per gambo 30 mm

MCL

Dimensioni d’ingombro (mm)

MCL

Codice Peso (Kg) Imballo/conf Min.ord.

PMINACC049 0.003 1/1 1


