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El actuador de la Serie CLASSIC EVO2 se ha diseñado para controlar y accionar las válvulas mezcladoras de rotor en las 
instalaciones que requieren la regulación de la temperatura del fluido trasmisor térmico. El actuador es fácil de instalar y 
funciona tanto automática como manualmente. Cable de alimentación removible sin el uso de herramientas especiales.

Actuador bidireccional de control electrónico modulante de 3 puntos para válvulas 
mezcladoras o de zona de rotor. Ángulo de rotación de 90° en 125 seg. Cuenta con 
funcionamiento automático y manual. Par: 5,5 Nm. Alimentación: 230 VCA 50 Hz. Potencia: 
3 VA. Señal de comando: 3 puntos. Grado de protección: IP41.

CLASSIC EVO2

   Tipo       Código   Descripción Peso (Kg)

CLASSIC EVO2 10028079   230VCA, 3puntos 0,260

CLASSIC EVO2  2640050306 Cable de 3 polos de 0,6 m de longitud 0,40

CLASSIC EVO2    2640050320  Cable de 3 polos de 2,0 m de longitud 0,130

CLASSIC EVO2 2640050328 Cable de 3 polos de 2,8 m de longitud 0,180

CLASSIC EVO2 2640050350 Cable de 3 polos de 5,0 m de longitud 0,320

Características técnicas
Señal de mando  3 puntos 
Ángulo de rotación 90°
Tiempo de rotación 125 segundos ± 5%
Par nominal 5,5 Nm
Alimentación 230 VCA ± 10%
Frecuencia 50 Hz
Potencia 3 VA
Grado de protección IP41
Clase de aislamiento eléctrico Clase II
Temperatura de trabajo -5÷55°C
Caja ABS
Otros componentes Tecnopolímeros
Cable de conexión (temperatura máxima) 90°C

Los actuadores de control electrónico de la Serie CLASSIC EVO2 cuentan con certificación TÜV Rheinland.
La marca TÜV garantiza que los actuadores de la Serie CLASSIC EVO2 han superado todas las pruebas de seguridad 
requeridas por las Directivas europeas y que la producción se supervisa continuamente para garantizar un alto nivel de calidad 
del producto.

Directivas 
• EN 60730-1:2016
• EN 60730-2-14:1997

Directivas
• LVD 2014/35/UE
• EMC 2014/30/UE
• RoHS 2011/65/UE

Descripción

Conformidad
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1. Retire la rueda de ajuste.
2. Coloque el adaptador entre el eje de la válvula y el del actuador.
3. Monte el actuador comprobando que los puntos de anclaje entre el actuador y la válvula coincidan.
4. Ajuste el tornillo de sujeción (par de torsión 2Nm) y vuelva a montar la rueda de ajuste.
5. Inserte el conector en su alojamiento (para extraer el conector, tírelo mientras mantiene presionado el mecanismo anti 

desenganche).

Funcionamiento automático
Suministrando corriente entre el cable azul y el cable marrón, el eje del actuador gira hacia la derecha y se para automáticamente 
al final del recorrido. Suministrando corriente entre el cable azul y el cable negro, el eje del actuador gira hacia la izquierda y se 
para automáticamente al final del recorrido.
Cuando se interrumpe el suministro de corriente, el eje del actuador mantiene su posición.

Funcionamiento manual
Extrayendo la rueda de ajuste hasta la primera posición, se desenganchan los engranajes y el eje del actuador puede accionarse 
girando manualmente la misma rueda.

Funcionamiento

Instalación

1. Rueda de ajuste
2. Tornillo de sujeción
3. Escala graduada
4. Actuador
5. Adaptador
6. Cuerpo de la válvula
7. Cable de alimentación
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AZUL NEGRO MARRÓN

Serie CLASSIC EVO2
Actuador bidireccional de control electrónico modulante de 3 puntos de la Serie CLASSIC EVO2, de marca WATTS, para 
válvulas mezcladoras o de zona de rotor. Ángulo de rotación de 90° en 125 seg. Cuenta con funcionamiento automático 
y manual. Par de 5,5 Nm. Alimentación de 230 VCA 50 Hz Potencia de 3 VA. Señal de mando de tres puntos y grado de 
protección IP41. Cable de alimentación removible sin el uso de herramientas especiales.

Texto de proyecto

Dimensiones (mm) Conexiones eléctricas
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El actuador de la Serie CLASSIC EVO2 puede instalarse como se describe a continuación:

90° 90°

270° 270°

180° 180°0°

Fig.3


