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Beschreibung
Entlüfter für Heizkörper mit drehbarer Nase. Ganz Körper aus Messing vernickelt. Selbstdichtend mittels O-
Ring. Mit Vierkantschlüssel oder Münze bedienbar.

Typ Artikel-Nr. DN Gewicht VPE1)

RDT  6 10001463 1/8" 0,015 kg 100/1000

RDT  8 10001464 ¼" 0,018 kg 100/1000

RDT 10 10001465 ⅜" 0,028 kg 100/ 800

RDT 15 10001466 ½" 0,042 kg 100/600

 1) Beutel / Karton

Technische Daten

RDT  6
10001463

RDT  8
10001464

RDT 10
10001465

RDT 15
10001466

Betriebstemperatur 5 bis 110 °C (kurzzeitig bis 120 °C)

Max. Betriebsdruck 6 bar

Drehmoment Gehäuse max. 10 Nm max. 15 Nm max. 20 Nm max. 30 Nm

Position Bauteil Werkstoff

1 Einstellschraube Messing CW614N vernickelt

2 Gehäuse Messing CW614N vernickelt

3 O-Ring EP70

Aufbau und Werkstoffe
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Abmessungen

Typ Artikel-Nr. DN h H SW

RDT  6 10001463 1/8" 7 23 14

RDT  8 10001464 ¼" 7 23 14

RDT 10 10001465 ⅜" 7 23 19

RDT 15 10001466 ½" 7 25 22
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