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Beschreibung und Einsatzbereich

KFE Hähne zum Füllen und Entleeren von Heizungsanlagen, Rohrleitungen usw. 
KFE15, Artikel-Nr. 10017301: ohne Knebelgriff, Betätigung mit 4-kant an der 
Verschlußkappe.
KFE15 SD, Artikel-Nr. 10017306: selbstdichtender Gewindeanschluß, mit Kontermutter 
zur Fixierung der Einbaulage, Knebelgriff (abnehmbar).
KFE15 SD/N, Artikel-Nr. 10017310: wie KFE 15 SD, vernickelte Ausführung.

KFE15

Technische Daten

Technische Daten

Betriebstemperatur von -10 bis 90 °C

Max. Betriebsdruck 10 bar

Medien Wasser, nicht aggressive Medien und Druckluft. Glykolanteil bis 50%.

Gehäuse Messing CW617N

Dichtungen PTFE

O-Ringe NBR

KFE15 SD

KFE15 SD/N
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Montage KFE15 SD und KFE15 SD/N
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HINWEIS: keine zusätzlichen Dichtmittel bei Modellen mit bereits verbautem Dichtring verwenden.
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Abmessungen

KFE15 SD, KFE15 SD/N
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