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Beschreibung
Solar-Kugelhahn KFE für die Befüllung und Entleerung von Solar- 
und Heizungsanlagen, universell einsetzbar. Voller Durchgang. Die 
Funktion ist nur gewährleistet, wenn das Ventil komplett geöffnet 
oder geschlossen ist. 

Typ Artikel-Nr. Gewicht VPE

KFE15SD UNI 10017317 0,123 kg 1/100 St.

Technische Daten

Anchluss Anlage: 1/2" G, selbstdichtend 

Anscluss Kappe: 3/4"G

Schlauchstutzen: Ø15

Bei Einsatz mit: Wasser, Wasser-Glykol Gemischen

Betriebsdruck: 16 bar

Max. Betriebstemperatur: 150 °C

Beim Einsatz mit: Dampf

Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 0 bis 120 °C

Betriebsstoffe

Gehäuse und Kappe: Messing CW617N

Kugel: Messing CW617N

Schlauchstutzen: Messing CW508L

O-Ringe: Viton

Dichtungen: PTFE

Dichtung (Kappe): EPDM
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