| Instruktion til Socla TBS ventiler BA BM og 2760/4760
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I Fig. Installationstegning
Pos.nr:
1. TBS® ventil 3. Filter med udtag
2. Afspeerringsventil 4. Monteringsring til aflebsrgr
2. Afspeerringsventil 5. Udluftningsventiler
I Anvendelse

TBS® ventilen forhinder tilbagestremning fra forbruger til vandforsyningen. Tilbagestréamning kan opsta i kritiske situationer,
som for eksempel ved undertryk pa vandforsyningens ledningsnet, eller hvis der hos forbrugeren opstadr en fejl, som skaber et
overtryk, der sender forurenet vand tilbage til vandforsyningens ledningsnet.

I Montering

Alle installationer skal som minimum besta af afspaerringsventiler fgr og efter TBS® ventilen.
Disse ventiler skal anvendes ved servicering af TBS®ventilen.

TBS® ventilen skal monteres vandret med udluftningsventilerne pegende opad.

For at beskytte TBS® ventilen bgr der installeres et filter pa tilgangssiden.

Gennemskyl rgret inden ventilen monteres for at undgd at urenheder kommer ind i ventilen.
Ventilen skal monteres med gennemstrgmningen i pilens retning.

Sgrg for god plads omkring ventilen for let adgang til servicering og afmontering af ventilen.

Hvis der jaevnligt opstdr trykvariationer pd tilgangssiden, kan det veere ngdvendigt at montere en kontraventil fgr TBS®
ventilen.

Hvis der jeevnligt opstar trykstgd efter TBS® ventilen, f.eks. fra en magnetventil leengere inde i installationen, kan det vaere
ngdvendigt at montere en kontraventil pG afgangssiden.

I Opstart
Alle ventiler skal veere lukkede.
Afspeaerringsventilen pd tilgangssiden Gbnes langsomt.

Systemet udluftes ved at dbne og lukke udluftningsventilerne ovenpd TBS® ventilen én efter én i samme raekkefglge som
flowretningen.

Til sidst abnes afspaerringsventilen pG afgangssiden langsomt.




I Fejlfinding

A: Der forekommer engang imellem lzekager fra draenventilen.
Dette er helt normalt og indikerer, at TBS® ventilen fungerer.

B: Der Igber kontinuerligt vand ud af draenventilen.

1. Luk afspaerringsventilen pd tilgangssiden. Hvis der fortsat Igber en kontinuerlig strém af vand ud af draenventilen, sa er
kontraventilen pd afgangssiden i TBS® ventilen beskadiget eller utzette pga. snavs

2. Luk afspaerringsventilen pd afgangssiden. Hvis der fortsat Igber en kontinuerlig stream af vand ud af draenventilen, sa

kan det skyldes, at kontraventilen pa tilgangssiden, membranen eller dreenventilen i TBS® ventilen er beskadiget eller
utaet pga. snavs.

C: Der forekommer hyppigt lekager fra draenventilen.

Dette kan skyldes en hurtig aftapning af vand pd tilgangssiden, for eksempel til en anden forbruger. Derved kan der opsta et
midlertidig trykfald, som vil fG TBS® ventilen til at reagere og tdmme kammeret. For at undgd denne situation monteres en
kontraventil pa tilgangssiden af TBS® ventilen. Den skal sidde sé taet pa TBS ventilen som muligt.

Hyppige laekager kan ogsa opsta pga. trykstgd inde fra installationen, f.eks. fra en magnetventil. Dette problem kan afhjzelpes
ved at placere en kontraventil pG afgangssiden af TBS® ventilen.

I Udskiftning af reservedelssaet

Til alle TBS® ventiler findes reservedelsszet bestdende af alle interne dele.

Hvis en komponent er blevet beskadiget kan det vaere ngdvendigt af udskifte den og det anbefales i den forbindelse at
udskifte alle delene i seettet.

I omrader med seerligt hgjt kalkindhold i vandet, kan det veere tilstraekkeligt blot at afrense og genbruge de interne dele.
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