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Vanne d'arrêt en laiton DN20 avec clapet antipollution type EA approuvé par 
Belgaqua. Conforme à la norme de produit EN13959.  
Température minimale : 0°C. Température maximale : + 40°C.  
Pression nominale PN 10. Agréé pour le contact avec l'eau potable par les 
autorités belges de distribution d'eau.

Référence DN Type Code EAN
1523325 20 Vanne d'arrêt avec protection EA integrée DN20 LM4/4”xM4/4” 5404025403429 

Dimensions

Pièces détachées

Exemple d'application en set

Description
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Les descriptions et photographies contenues dans cette fiche technique produit sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d’apporter 

toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes et les contrats de vente sont expressément conditionnés à l’ac-

ceptation par l’acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur son site web www.watts.com Watts s’oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des moda-

lités Watts, quel que soit le support de communication de l’acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d’un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.


