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NL - Veiligheidswaarschuwingen 
en gebruiksaanwijzingen 
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FI 
FI - Turvavaroitukset ja toimintaohjeet 
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DA - Sikkerhedsadvarsler 
og driftsvejledning 
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DE - Sicherheitshinweise und 
Betriebsanleitungen 

         
         
        

       
       

 
  

        
          
          

 

IT 
IT - Avvertenze di sicurezza 
e istruzioni d‘uso 

 
 
 
 
 

           
 
 
 

 

PL 
PL – Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
i instrukcja obsługi 
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FR - Avertissements de sécurité 
et consignes d‘utilisation 

 
 

         
 
 
 
 
 

          
 

NO 
NO - Sikkerhetsadvarsler 
og bruksanvisning 
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ES - Advertencias de seguridad 
e instrucciones de uso 

   
   

 
  

         
 
 

  
    

 

Vision® Bedraad 
Bedrade aansluitmodule 6 zones Verwarming & Koeling 230V 24V TH 

WFC-03 6Z HC 230 24V TH / WFC-03 6Z EXT 230 24V TH 

 

CONNECT. CONTROL. CONSERVE. 
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https://wattswater.eu/catalog/regulation-
and-control/vision-wired/ 

Vision® Wired  
Ruimte-

thermostaat 
24V 

Luchtontvochtig
er 

NC Actuatoren 
230V 

Warmtepomp of ketel 
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DIP switch 
nummer Functie Waarde 

(standaard : OFF) Configuratie 

DIP1 Functie aansluitmodule 
UIT Master 
AAN Slave 

 
DIP2 

Pomp (alleen beschik-
baar op de Master, de 
Slave is altijd lokaal) 

UIT Lokale pomp 

AAN Globale pomp 

DIP3 
Startvertraging van de 

pomp 
UIT 2 min 

AAN 5 min 

DIP4 H&C omschakeling 
UIT Externe H&C ingang 
AAN Master Thermostaat 

DIP5 Tijd voor H&C-
omschakeling 

UIT Geen vertraging 
AAN 5 minuten vertraging 

DIP6 H&C uitgangen 
UIT Vraag in elke zone 
AAN Modus 
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Luchtontvochtiger      
                  UIT 

 
 
 
 

       Pomp     
         UIT 

 
 

AARDING 
CONNECTOR (1) 
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Actuator 230V~ UIT 

 
 
 
 

Zone 1  Zone 2  Zone 3 Zone 4 Zone 5  Zone 6 Zone 7 Zone 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuse 
6,3A Tlag 
5x20mm 
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1 LED/zone   

   Vraag 

 

Maximaal vochtigheidspercentage 85% bij 20°C (68°F) 
 

Elektrische beveiliging Klasse II met aarding connector (1) om de 
continuïteit van de aarde te garanderen 

 
IP-bescherming IP30 

 
Verzend- en opslagtemperatuur -10°C tot 50°C (14°F tot 122°F) 

 
Werkingstemperatuur 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F) 

 
Voeding 230 Vac ± 10% 50Hz 

 
ON ON ON Max. belasting uitgang (4 uitgangen) Relais: 5A (1A) 

 
 

UIT= Zone 1 / Zone 2 
AAN= Zone 1 + Zone 2 

 
UIT= Zone 3 / Zone 4 

AAN= Zone 3 + Zone 4 

 
UIT= Zone 7 / Zone 8 

AAN= Zone 7 + Zone 8 

Actuatoren 

Compatibiliteit 

230V / 24V NC tot 3W 
 

WT-A03 / WT-A03 HC / WT-D03 / WT-DP03 
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