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Beschrijving

voor veiligheidsgroepen

HEV HEVELSET

DN
Aansluiting Type Artikelnummer

”

1 (26x34) Binnendraad HEV Hevelset 1892315

Hevelset met overloop.
De waterafscheider beschermt tegen onaangename geurtjes veroorzaakt door verdamping. 
De HEV hevelset is geschikt voor de veiligheidsgroep type SFR (NF EN 1487 - 92 serie - 1”F - Ø25/32 mm).

•  Directe aansluiting op de uitloop van de standaard 
veiligheidsgroep type SFR.

• Voldoet aan de vereisten van norm NF EN 1487.

• Speciaal ontworpen voor afvoer zonder overlopen.

• De interne waterafscheider beschermt tegen onaangename 
geurtjes.

• Eenvoudige aansluiting op de afvoer.

Een hevelset met overloop moet direct onder de genormaliseerde SFR veiligheidsgroepen (NF EN 1487) worden geplaatst en 
worden aangesloten op de uitloop 1’’ (26x34).

Deze trechter moet voldoen aan de afmetingseisen van de norm NF EN 1487 en het afvoeren moet gebeuren zonder overlopen.

Toepassing

Normen / Voorschriften :
Norm NF EN 1487
Norm NF EN 1717

Goedkeuringen

BELGAQUA
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Installatie

Er zijn twee manieren om de uitloop op de afvoer aan te sluiten:

• rechtstreeks op de afvoer Ø 25 mm schroeven (rubberen afdichting), of

• gebruik het gladde deel dat moet worden vastgelijmd en aangesloten  
op de afvoer  (Ø 32 mm).

Werking

De HEV hevelset voldoet aan de specificaties van de norm NF EN 1487, met voldoende grote 
lucht- en waterafscheiders om te beschermen tegen onaangename geurtjes veroorzaakt door 
verdamping.

Deze hevelset is getest door het CSTB en goedgekeurd door AFNOR (NF079 technisch 
document 6) en Belgaqua, waardoor hij voldoet aan de Europese norm EN 1487.

Om aan de bovenstaande eisen te voldoen, is de HEV hevelset uitgerust met een speciale 
uitloop (aan de zijkant) die voorkomt dat water van de veiligheidsklep spat en die het water naar 
de afvoerpijp leidt. Deze uitloop kan manueel worden aangepast aan de specifieke vereisten 
van de installatie.

UITLOOP
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